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紧定螺钉型

配管长型滚轮

❶代号 类型 🄼材质 🅂表面处理
VJSN

紧定螺钉型
碳钢 无电解镀镍

VJAY 铝合金 本色阳极氧化处理

VJSN/VJAY
紧定螺钉型
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交期缩短 大批量订单

🄼材质 D
规格有无

L550~L800 L850~L1000

碳钢

40 -
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60

80

铝合金

40 -

50

60

80

型式
❹dH9 ❺L

d1
D1 B M

❶代号 ❷D 碳钢 铝合金

VJSN 
VJAY
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1000

22.7 22 32 10 M4
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68.6 41 72 15 M830
35

 带▲标记的尺寸适用于碳钢材质。

订购编号示例

❶代号 - ❷D - ❸d - ❹L

VJSN - D40 - d12 - L550
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