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Bestellbezeichnung (Beispiel)
Order specification (example)
Référence de commande (exemple)
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Funktionsart
Operation mode
Mode de fonctionnement

DFZ 250 – 05 / 35 Nenndruck, statisch  Nominal pressure, static  Pression nominale, statique 
250 bar (3600 PSI)

Technische Änderungen vorbehalten      
Subject to change without notice      
Sous réserve de modifications

Berechnungsgrundlage siehe ahp informiert 
Calculation based on “Information from AHP“ 
Base de calcul, voir « AHP vous informe »

Maße in mm      
Dimensions in mm    
Dimensions en mm 

Bauform 35
Style 35
Forme 35

Bauform 05
Style 05
Forme 05

L1+Hub   L1+stroke   L1+course

L1+Hub   L1+stroke   L1+course

Rohrgewinde-Anschluss seitlich
Cylinderthread joint – side view
Raccord fileté à pas du gaz latéral

Rohrgewinde-Anschluss hinten
Cylinderthread joint – back view
Raccord fileté à pas du gaz à l’arrière

A: Vorlauf 
B: Rücklauf
Andere Befestigungsarten auf Anfrage
A: Forward stroke 
B: Return stroke
Other types of mounting available on request
A: Alimentation d‘avance 
B: Alimentation de retour
Autres modes de fixage sur demande

Hub
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DFZ 250 – 15 / 25
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M12x15

M16x25

M20x30

M24x36

M30x45

Nenndruck, statisch  Nominal pressure, static  Pression nominale, statique 
250 bar (3600 PSI)

Bauform 15
Style 15

Forme 15

Bauform 25
Style 25

Forme 25

L1+Hub   L1+stroke   L1+course

L1+Hub   L1+stroke   L1+course
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Druckölzuführung vorne mit O-Ring-Abdichtung
Front of hydraulic fluid connection with oseal
Conduite d’huile sous pression sur le devant avec joint torique d’étanchéité

Druckölzuführung hinten mit O-Ring-Abdichtung
Front of hydraulic fluid connection with oseal
Conduite d’huile sous pression à l’arrière avec joint torique d’étanchéité
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* Wird mitgeliefert      
* Is included    
* Est inclus

Gegenfläche Ra ≤ 0,8 und ≤ 0,05
Contact surface Ra ≤ 0,8 and ≤ 0,05
Etat de surface Ra ≤ 0,8 et ≤ 0,05

Gegenfläche Ra ≤ 0,8 und ≤ 0,05
Contact surface Ra ≤ 0,8 and ≤ 0,05
Etat de surface Ra ≤ 0,8 et ≤ 0,05


