
更多产品规格请与爱安特联络咨询。技术规格如有变更，不再另行通知。
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支脚连接板
40槽宽 10.2系列铝型材 -地面组件

■支脚连接板

◉ 支脚连接板用于连接支脚与型材端面。

代号 M 规格  参考重量
（g） 

紧固组件

EK-40-4040 12 单个供货 45 -

EK-40-4040-A24 12 成套供货 45 A24x4

EK-40-4080-M12 12 加工供货 89 -

EK-40-4080-M12-A100 12 成套供货 89 A100x2

EK-40-4080-M16 16 加工供货 87 -

EK-40-4080-M16-A100 16 成套供货 87 A100x2

EK-40-8080-M12 12 加工供货 172 -

EK-40-8080-M12-A100 12 成套供货 172 A100x4

EK-40-8080-M16 16 加工供货 169 -

EK-40-8080-M16-A100 16 成套供货 169 A100x4

EK-40-8080-M20 20 加工供货 165 -

EK-40-8080-M20-A100 20 成套供货 165 A100x4
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