
更多产品规格请与爱安特联络咨询。技术规格如有变更，不再另行通知。
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材质 表面处理
碳钢 发黑

不锈钢 -

材质 表面处理
碳钢 镀锌

不锈钢 -

◉ 与 T 形螺栓配套使用。

◉ 与槽内直线件，角槽连接件，三维连接件等配套使用。

■内六角紧定螺钉（平头）

■法兰螺母 

     代号
M L

参考重量
（g）碳钢发黑 不锈钢

PSEF-M4-6-A PSEF-M4-6-B M4 6 0.4

PSEF-M5-6-A PSEF-M5-6-B
M5

6 0.5

PSEF-M5-8-A PSEF-M5-8-B 8 0.8

PSEF-M6-8-A PSEF-M6-8-B
M6

8 1

PSEF-M6-10-A PSEF-M6-10-B 10 1.31

PSEF-M8-10-A PSEF-M8-10-B
M8

10 2.2

PSEF-M8-12-A PSEF-M8-12-B 12 2.7
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内六角紧定螺钉（平头）/ 法兰螺母 
通用配件 -紧固部分

     代号
M D B E H T

参考重量 
（g）碳钢镀锌 不锈钢

PNLC-M4-D PNLC-M4-B M4 9.4 7 7.82 4.6 1 1.2

PNLC-M5-D PNLC-M5-B M5 11.8 8 8.79 5 1 2

PNLC-M6-D PNLC-M6-B M6 14.2 10 11.05 6 1.1 1.8

PNLC-M8-D PNLC-M8-B M8 17.9 13 14.38 8 1.2 5.3
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