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■强吸力·双磁芯

订购规格示例

 ❶代号 - ❷ 规格

MAJPCA - 25

❶代号 类型 材质 颜色

MAJPCA 强吸力 双磁芯 PBT 白色

型号 吸引力 
(kgf)

参考重量 
(kg/pcs)❶代号 ❷规格

MAJPCA 25 3 0.01

MAJPCA

吸附板
1.23.6

2

6

3.
24.2

12 25 34

13.5 1.5

4.2

20 30

11 1.6

2-Ø4.8通孔

沉孔Ø6.5x90°

视角标准：第一视角

■低吸力·有密封

订购规格示例

 ❶代号 - ❷ 规格

MAAPZA 26

❶代号 类型
材质 表面处理

外壳 吸附板 外壳 吸附板

MAAPZA 低吸力 有密封 PVC SUS430 象牙色 -

型号 吸引力 
(kgf)

参考重量 
(kg/pcs)❶代号 ❷规格

MAAPZA 26 0.4 0.015

2-M3用

锥形孔

192633(4
3)

5.6

11

3.
5

6.6 7.4 6

12

2644

3.5

调节幅度(5)

调节幅度(5)

MAAPZA

视角标准：第一视角

bulk order

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 101~
通常 7 工作日 现询

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 101~
通常 7 工作日 现询

优惠价

1~9 10~

100% 现询

优惠价

1~9 10~

100% 现询


