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■拔插型·焊接型 /螺孔型

订购编号示例

❶代号 - ❷ 规格

HGHBSA - 32

型号
A B L d1 d2 T

负载
(kg)

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷规格

HGHBSA 
HGHSSE 
HGHBSB 
HGHSSF

50 32 50 49

4
7 1.5

10 0.03
64 36 64 62 12 0.04

75 38 75 72.5 8 2 18 0.06

型号
A B L d1 d2 T

负载
(kg)

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷规格

HGHBSC 
HGHSSA 
HGHBSD 
HGHSSB

50 39 50 45
5 10 2.5 30

0.06
65 50 65 64.5 0.09
75 70 75 70 6 12 3 45 0.18

100 83 100 90 8 16
4

60 0.4
125 100 125 115 9 17 65 0.5

❶代号 类型 拔插方向 材质 表面处理
HGHBSA

焊接型

左侧 SPCC 镀锌
HGHSSE SUS304 -
HGHBSB

右侧 SPCC 镀锌
HGHSSF SUS304 -
HGHBSC

左侧 SPCC -
HGHSSA SUS304 镜面抛光
HGHBSD

右侧 SPCC -
HGHSSB SUS304 镜面抛光

A

B L

d2d1

A

B L

d1 d2

HGHBSA
HGHSSE
HGHBSB
HGHSSF

HGHBSC
HGHSSA
HGHBSD
HGHSSB

T T

图为左侧拔插型

视角标准：第一视角




