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■三维铰链.锥孔型

订购编号示例

❶代号 - ❷ 规格

HGYSSC - 231

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 100~
通常 7工作日 现询 优惠价

1~9 10~

100% 现询

型号 负载
(kg)

参考重量
(kg/pcs)❶代号 ❷规格

HGYSSC 231 300 3.22

❶代号 类型 适用内 /外装门 材质 表面处理

HGYSSC 三维调节型 双排沉孔型 内装门 SUS304 拉丝
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上下调节
±3mm

8× 8.5通孔
14.2沉孔

前后调节
±2mm

左右调节
±2mm

HGYSSC

71.61
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视角标准：第一视角


