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bulk order交期缩短平面锁·带圆眼连杆
配件

■平面锁·带圆眼连杆

■平面锁·带圆眼连杆

交货期

小单 中大单 大单
1~50 51~100 101~
通常 7 工作日 咨询客服 优惠价

1~9 10~

100% 另行报价

LKABRA LKABSA/LKASSB LKASTA
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LKABRB LKABTA/LKASTB

LKABRA LKABSA/LKASSB LKASTA
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LKABRB LKABTA/LKASTB

代号 类型 材质 表面处理
LKABRB 带圆眼多孔连杆

S45C 镀锌
LKABTA

带滚轮连杆
LKASTB SUS304 -

代号 类型 材质 表面处理
LKABRA 带圆眼连杆

S45C 镀锌
LKABSA

带多孔连杆
LKASSB

SUS304 -
LKASTA 带多孔滚轮连杆

◉特点 :
带锁芯型配置钥匙：2 把。

订购编号示例

 ❶代号 ❷ L

LKABRA - 100

订购编号示例

 ❶代号 - ❷ L - ❸ A

LKABRB - L300 - A18.5

型号 参考
重量
（kg）❶代号 ❷ L

LKABRA

101~1000 0.35
LKABSA

LKASSB

LKASTA

型号 参考重量
（kg）❶代号 ❷ L ❸ A

LKABRB 300~1000

18.5

0.31

22.5
27.5
35

LKABTA 300~1000
-

LKASTB 600 1000


