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订购编号示例

❶代号 -

HWSSWB -

❷ D

D80

型号
L L1 L2 L3 L4 H M d

参考重量
（kg/pcs）❶代号 ❷ D

HWSSWB

80 45 22 7 11.7 6.5 35.6 5 20 0.43
100

57
27 8.7 14.6 7.5 43.5

6
25 0.61

125 32 10.9 18.3 8 54.7 31 0.76
140

68
36 12.2 20.5 9 62.5

8
35 0.94

160 40 14 23.4 9 71.5 40 1.3
200 80 50 17.4 32 11.3 90 10 50 2.18

型号
L L1 L2 L3 L4 H

M
d

参考重量
（kg/pcs）

❶代号 ❷ D HWSTWB HWSAWB HWSTWB HWSAWB

HWSTWB                            
HWSAWB

80
49

36
15

24 14 28
5

8

24 0.37 0.14 
100 39

28
15 37 30 0.58 0.22 

125
55

40 16 46.5
6

33 0.90 0.31 
140 44

16
30 17 52.5 35 1.10 0.38 

160 70.7 46 32 18 62.5 8 37 1.46 0.49 
200 87.3 59.5 19 41 24 81 10 10 43 2.89 0.89 

❶代号 类型 安装
方式

手轮主体 握柄 握柄螺纹部
材质 表面处理 材质 表面处理 材质 表面处理

HWSSWB
转动
手柄型 无孔型

SUS316 喷砂 SUS304 电解研磨 SUS304 电解研磨
HWSTWB HT200 镀铬 SS400 镀铬

SS400 镀铬
HWSAWB AC4B 喷砂 +抛光 A2024 喷砂
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视角标准：第一视角


