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泛用型无动力辊筒
全扁榫式

交期缩短 大批量订单

❶代号 类型 套筒🄼材质
FBSX

全扁样式
钢制镀锌

FBSS 不锈钢304
FBA 铝合金

型号
❸t ❹d ❺L L1 L2

❶代号 ❷D

FBSX 
FBSS 
FBA

█38 1.2 12 200~1800

L+9 L+31

50 1.5 12 15 17

200-1900

▲█50 1.5 12 15
50 2 12 15

█60 2 12 15

▲60 2 12
60 3 17

█76 3 20
L+11 L+41

80 3 20
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全扁榫式
FBSX/FBSS/FBA
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 铝合金仅有标注▲的尺寸
 不锈钢仅有标注█的尺寸
 使用温度：-5℃ ~40℃

扁榫尺寸
❹d B H
12 10 11
15 12 11
17 15 11
20 16 15

❶代号 - ❷D - ❸t - ❹d - ❺L

FBSX - D38 - t1.2 - d12 - L500
订购编号示例

 特点: 应用范围十分广泛，适合高速输送。

百万商品齐上线，获取专属企业折扣，轻松下单
400-6699-428 www.ant-fa.com
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