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M16 x 1,5 12 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.4 4,3

M20 x 1,5 12 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.4 4,4

M16 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.016.4 4,3

M20 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.017.4 4,4

M20 x 1,5 20 15,2 32 10 29 - 27 10 712.020.4 5,0

M25 x 1,5 25 19,2 33 10 35 - 33 5 712.025.4 7,4

M32 x 1,5 32 25,9 36 12 45 - 42 5 712.032.4 13,9

M40 x 1,5 40 35,1 40 13 56 - 54 2 712.040.4 19,5

M50 x 1,5 40 35,1 46 14 62 - 58 2 712.045.4 28,3

M50 x 1,5 50 45,4 46 14 62 - 58 2 712.055.4 39,5

M63 x 1,5 50 45,4 52 16 76 - 72 2 712.060.4 42,6

- 12 8,3 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.012.0 0,8

- 16 11,2 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.016.0 0,8

- 20 15,2 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.020.0 1,1

- 25 19,2 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.025.0 1,5

- 32 25,9 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.032.0 3,3

ISO gerade Compact Verschraubung, Aussengewinde,

Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).

Verschraubungen sind aus EPDM.
Spezielle Prüfzeichen : Die Kabel-Schlauch-
Verschraubungen sind ausgerüstet mit dem Dich-
tungsgummi aus fl ammhemmenden V0-freigegeben 
EPDM Material nach HL 1, HL 2 und HL 3 laut der EN 
45545-2, R22 und R 23.
Temperaturbereich : -45 °C bis +105 °C Dauer-
temperatur
Schutzklasse : IP 65, (Kabel-Schlauchverschraubun-
gen sind IP 68 an dem Anschlußgehäuse). 
Farbe : Metallisch glänzend.

Messing vernickelte Anaconda IP65 

Compact Verschraubung für Multitite FCE.

Diese Messing vernickelten Anaconda IP 65 Verschraubungen kön-
nen mit den Anaconda FCE Schlauch montiert werden. Diese IP 65 
dichten Anaconda Compact Verschraubungen ergeben neben einer 
guten Korrosionsbeständigkeit auch einen hohen Grad an Dichtigkeit, 
in Kombination mit einer sauberen Montage. 

Konstruktion : Messing vernickelte Verschraubung, bestehend aus 
4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse,   Klemmringe, Überwurfmutter).
Material : Das Gehäuse und die Überwurfmutter sind Messing ver-
nickelt, die Einschraubhülse ist aus beschichtetem Messing, der graue 
Klemmring ist aus PA6. Die Dichtungsgummi von den Kabel-Schlauch-

COMPACT VERSCHRAUBUNG FCE, IP 65, MESSING-VERNICKELT

Gewinde Multitite Min. Innen 

Durchm. mm

Abmessungen in mm Standard

Verpack.

Artikel

Nummer

Gewicht

ISO NW A B C D E (Kg/100)

Einschraubset, Messing-beschichtete Erdungshülse und 

PA6 Klemmring, zur Kombination mit Multifl ex Typ FCE.

Gewinde Multitite Min. Innen 

Durchm. mm

Verschraubungs-Gewinde Standard

Verpack.

Artikel

Nummer

Gewicht

NW ISO Pg NPT (Kg/100)

Das oben genannte FCE Einschraubset kann mit allen Compact Verschraubungen, wie 
in Kapitel 5 beschrieben, verwendet werden.


