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M10 x 1,0 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.110.0 1,3
M12 x 1,5 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.111.0 1,4
M12 x 1,5 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.112.0 1,8
M16 x 1,5 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.115.0 2,0
M16 x 1,5 16 11,2 27 10 20 - - 10 260.116.0 2,3
M20 x 1,5 16 11,2 27 10 22 - - 10 260.117.0 2,6
M20 x 1,5 18 13,2 27 10 24 - - 10 260.118.0 2,7
M20 x 1,5 20 15,2 27 10 24 - - 10 260.120.0 3,0
M25 x 1,5 25 19,2 32 12 30 - - 5 260.125.0 5,4
M32 x 1,5 32 25,9 35 13 38 - - 5 260.132.0 8,1
M40 x 1,5 40 34,8 41 14 48 - - 2 260.140.0 15,0
M50 x 1,5 50 44,8 45 15 60 - - 2 260.150.0 22,4
M63 x 1,5 50 44,8 46 16 70 - - 2 260.160.0 28,6

M10 x 1,0 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.110.0 1,7
M12 x 1,5 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.111.0 1,9
M12 x 1,5 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.112.0 2,4
M16 x 1,5 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.115.0 3,1
M16 x 1,5 16 11,2 36 10 20 - 20 10 261.116.0 3,9
M20 x 1,5 16 11,2 36 10 20 - 22 10 261.117.0 4,2
M20 x 1,5 18 13,2 37 10 24 - 24 10 261.118.0 4,4
M20 x 1,5 20 15,2 37 10 24 - 24 10 261.120.0 4,9
M25 x 1,5 25 19,2 43 12 30 - 30 5 261.125.0 8,8
M32 x 1,5 32 25,9 47 13 38 - 38 5 261.132.0 13,3
M40 x 1,5 40 34,8 56 14 48 - 48 2 261.140.0 25,1
M50 x 1,5 50 44,8 60 15 60 - 60 2 261.150.0 36,7
M63 x 1,5 50 44,8 61 16 60 - 70 2 261.160.0 47,1

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato 
di 2 parti: testa e corpo.
Materiali Ottone nichelato.
Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +260 ºC. 
Classe di impermeabilità: IP 54.
Colore: Metallico.

Raccordi Anamet IP 54 in ottone
nichelato per Multitite FCD e FCE

Questi raccordi Anamet in ottone nichelato sono i raccordi
standard per le guaine Multitite tipo FCD. Composti di 2 
pezzi, con un design compatto, offrono un’ottima resistenza 
alla corrosione. 
 

Raccordo ISO maschio diritto fi sso in ottone nichelato

Raccordo ISO maschio diritto girevole in ottone nichelato

Filetto FCD / FCE Passaggio 
utile (mm)

Dimensioni in mm Confezione
 standard

Codice
articolo

Peso
ISO Ø (DN) A B C D E (Kg/100)

Filetto FCD / FCE Passaggio 
utile (mm)

Dimensioni in mm Confezione
 standard

Codice
articolo

Peso
ISO Ø (DN) A B C D E (Kg/100)


