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Pg 7 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.207.0 1,3
Pg 9 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.209.0 1,9
Pg 11 16 11,2 27 10 20 - - 10 260.211.0 2,4

Pg 13,5 18 13,2 27 10 24 - - 10 260.213.0 3,0
Pg 16 20 15,2 27 10 24 - - 10 260.216.0 3,2
Pg 21 25 19,2 32 12 30 - - 5 260.221.0 5,5
Pg 29 32 25,9 35 13 38 - - 5 260.229.0 8,9
Pg 36 40 34,8 41 14 50 - - 2 260.236.0 19,0
Pg 48 50 44,8 45 16 65 - - 2 260.248.0 25,3

Pg 7 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.207.0 1,8
Pg 9 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.209.0 3,0
Pg 11 16 11,2 36 10 20 - 20 10 261.211.0 4,0

Pg 13,5 18 13,2 36 10 24 - 24 10 261.213.0 4,6
Pg 16 20 15,2 37 10 24 - 24 10 261.216.0 5,2
Pg 21 25 19,2 43 12 30 - 30 5 261.221.0 9,2
Pg 29 32 25,9 47 13 38 - 40 5 261.229.0 14,6
Pg 36 40 34,8 56 14 48 - 50 2 261.236.0 27,3
Pg 48 50 44,8 61 16 60 - 65 2 261.248.0 43,8

M16 x 1,5 16 11,2 29 13 20 - - 10 260.316.0 2,4
M20 x 1,5 16 11,2 30 13 24 - - 10 260.317.0 3,0
M20 x 1,5 20 15,2 30 13 24 - - 10 260.320.0 3,2
M25 x 1,5 25 19,2 34 15 30 - - 5 260.325.0 5,9
M32 x 1,5 32 25,9 39 16 38 - - 5 260.332.0 8,5
M40 x 1,5 40 34,8 43 16 48 - - 2 260.340.0 16,6
M50 x 1,5 50 44,8 47 17 60 - - 2 260.350.0 24,5

Pg straight fi tting, fi xed, male, nickel plated brass.

Pg straight fi tting, swivel, male, nickel plated brass.
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ISO straight fi tting, fi xed, female, nickel plated brass.
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