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- 10 5,5 16 - 14 - - 10 262.210.0 1,0
- 12 8,5 16 - 18 - - 10 262.212.0 1,4
- 16 11,2 17 - 20 - - 10 262.216.0 1,7
- 18 13,2 17 - 24 - - 10 262.218.0 2,1
- 20 15,2 17 - 24 - - 10 262.220.0 2,5
- 25 19,2 20 - 30 - - 5 262.225.0 4,0
- 32 25,9 22 - 38 - - 5 262.232.0 6,1
- 40 34,8 27 - 48 - - 2 262.240.0 11,6
- 50 44,8 30 - 60 - - 2 260.250.0 18,0

- 10 5,5 18 6 13 - - 10 264.110.0 0,4
- 12 8,5 18 6 17 - - 10 264.112.0 0,4
- 16 11,2 18 6 20 - - 10 264.116.0 0,8
- 18 12,6 19 6 22 - - 10 264.118.0 1,0
- 20 15,2 19 6 24 - - 10 264.120.0 1,2
- 25 19,2 21 7 30 - - 5 264.125.0 1,8
- 32 25,9 22 8 38 - - 5 264.132.0 2,9
- 40 34,8 24 8 49 - - 2 264.140.0 5,2
- 50 44,8 25 8 60 - - 2 264.150.0 7,6

M16 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 10 - 24 22 10 783.016.0 6,0
M20 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 10 - 25 24 10 783.020.0 10,0
M25 x 1,5 M25 x 1,5 - 32 10 - 34 33 5 783.025.0 16,0
M32 x 1,5 M32 x 1,5 - 40 12 - 40 42 5 783.032.0 26,0

Gerade Verschraubung, Kastenanschluss, Messing-
vernickelt.

Gewinde FCD / FCE Min. Innen 
Durchm. (mm)

Abmessungen in mm Standard
Verpackung

Artikel
Nummer

Gewicht
NW A B C D E (Kg/100)

Endkappe / Erdungshülse, Messing-vernickelt.
Gewinde FCD / FCE Min. Innen 

Durchm. (mm)
Abmessungen in mm Standard

Verpackung
Artikel

Nummer
Gewicht

NW A B C D E (Kg/100)

90° Winkelanschluss, ISO, Innen- / Aussengewinde, 
Messing-vernickelt.

Aussen Innen Min. Innen 
Durchm. (mm)

Abmessungen in mm Standard
Verpackung

Artikel
Nummer

Gewicht
gewinde gewinde A B C D E (Kg/100)


