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ORDER Ø
dmax

a
(mm)
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(mm)

b
(mm)

b1
(mm)

c
(mm)

Ød1
(mm)

Ød2
(mm)

e
(mm)

SPFI 010 15 50 25 32 8 12 7 11 7
SPFI 011 20 55 30 40 14 12 7 11 7
SPFI 012 25 70 35 48 14 15 9 15 9
SPFI 013 36 75 50 56 30 15 9 15 9
SPFI 014 50 85 60 66 40 15 9 15 9
SPFI 015 65 100 80 72 56 20 11 18 11
SPFI 016 95 110 100 85 75 20 11 18 11
SPFI 017 95 130 110 100 80 20 11 18 11a1 b1

c

Ød2

a

b

e

Ød1
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Ød2
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ORDER Ø
dmax

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

Ød1
(mm)

Ød2
(mm)

e
(mm)

SPFI 001 15 40 21 15 9 15 10
SPFI 002 25 56 32 20 11 18 13
SPFI 003 50 71 48 20 11 18 13
SPFI 004 65 90 67 20 11 18 13
SPFI 005 95 140 110 20 11 18 13

ORDER Ø
dmax

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

Ød1
(mm)

Ød2
(mm)

e
(mm)

SPVD 001 15 40 24 15 7 11 7
SPVD 002 50 70 50 15 9 15 9
SPVD 003 80 90 70 15 9 15 9
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STQ.70040

STQ.70040

VDI 3003
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 SPFI 001
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 SPVD 001
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 SPFI 010

Ø
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Ø
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Ø
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STRIKER PLATES
Accessories


