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Accesorios

Gama de Acero

Armarios Autoportantes

Tapa para apertura de cables dividida, 

CBPS

Descripción: Montado en lugar de la tapa de cables estándar de una pieza, permite 
acceso directo del cable. Para conseguir un perfecto sellado alrededor 
del los cables utilice el kit BG01.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L.

Tapas inferiores: 1,5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido a 240s (media 0,5 micras).

Cantidad por embalaje: 1 kit con tapa de apertura de cables en dos piezas.

Para armario

An P Ref.

600 400 CBPS0640

600 400 CBPS0640-316

600 500 CBPS0650

600 500 CBPS0650-316

600 600 CBPS0660

600 600 CBPS0660-316

800 400 CBPS0840

800 400 CBPS0840-316

800 500 CBPS0850

800 500 CBPS0850-316

800 600 CBPS0860

800 600 CBPS0860-316

1000 400 CBPS1040

1000 400 CBPS1040-316

1000 500 CBPS1050

1000 500 CBPS1050-316

1000 600 CBPS1060

1000 600 CBPS1060-316
CBPS, Tapa inferior, con división, acero inoxidable, autoportante, , Tapa inferior, con división, acero inoxidable, autoportante, CBPS

Para armarios de 1200 mm y 1600 mm de ancho utilice 2 tapas de cables de 600 mm y 800 mm de ancho.

Panel superior con paso de cables, CRG

Descripción: Panel superior con apertura de entrada de cables. Puede ser usada en 
combinación con las escobillas EGG.

Material: Chapa de acero de 1,5mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con tapas de salida de cables, juntas y material de montaje.

Para armario

An P Aperturas
Entada de 

cables
Ref.

600 600 1 310x96 CRG0606R5

600 800 1 310x96 CRG0608R5

800 600 2 210x96 CRG0806R5

800 800 2 210x96 CRG0808R5
CRG, Parte superior, con aberturas para cables, autoportante, , Parte superior, con aberturas para cables, autoportante, CRG


