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Accesorios generales

Luz de armario, LTLN

Descripción: Lámpara fluorescente especialmente diseñada para su montaje en el 
patrón de mecanizado interior del marco de un armario. El alojamiento 
de la lámpara está hecho de acero dulce con pintura electrostática 
RAL 7035. Su potencia de salida permite conectar las lámparas entre 
sí (en cadena). Una toma de corriente integrada permite el uso de 
dispositivos adicionales.

Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente T8.

Temperatura de 
funcionamiento:

-10 ºC a +40 ºC.

Tipo de enchufe: Schuko. Hay otros tipos de enchufes disponibles bajo pedido.

Conexión: Conectores para suministro de alimentación, salida de alimentación e 
interruptor de puerta.

Certificaciones: CE, GOST.

A An P Luminosidad Consumo de 
energía Voltaje Frecuencia Ref.

42 475 115 700 Lm 14 W 230 V 50 Hz LTLN1425

42 475 115 700 Lm 14 W 230 V 60 Hz LTLN1426

43 700 115 1350 Lm 18 W 230 V 50 Hz LTLN1825

43 700 115 1350 Lm 18 W 230 V 60 Hz LTLN1826
LTLN, Luminaria LTLN, , Luminaria LTLN, LTLN

Cubierta para lámparas LTLN, LTLNC

Descripción: Cubierta de policarbonato para protección adicional del tubo de la 
lámpara en luminarias LTLN.

Certificaciones: EAC.

Descripción Ref.

Para LTLN14xx lámparas LTLNC14

Para LTLN18xx lámparas LTLNC18
LTLNC, Con cubierta protectora, para luminarias LTLN, , Con cubierta protectora, para luminarias LTLN, LTLNC


