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Cajas de bornas
Gama de ABS
Caja para bornas de ABS | DABP
Enclosure, 

DABP, Caja de bornas, ABS, , Caja de bornas, ABS, DABP

 floor standing, mild steel, combinable, single door, Enclosure, floor standing, mild steel, combinable, single door

IP 66,67 | IK 06/07
Descripción:
Caja de ABS, libre de halógenos, apta para uso interior. Baja 
resistencia a rayos UV.

Material:
ABS.

Junta:
Junta de poliuretano incorporada en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura:
-40 °C a +60 °C.

Inflamabilidad:
UL94 HB.

Protección:
IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Acabado:
Color RAL 7035.

Certificaciones:
CE, GOST.

Suministro:
Base de la caja, tapa ciega, tornillos de la tapa de acero inoxidable, 
tornillos de montaje y embellecedores de poliamida.
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Tabla de dimensiones | DABP

IP 66,67 | IK 06/07

Dimensión de la caja

A An P Profundidad interior (mm) Ref.

53 55 36 27,5 DABP050504GE

53 63 36 25 DABP050704GE

80 82 56 42 DABP080806GE

80 82 86 72 DABP080809GE

80 120 56 42 DABP081206GE

80 120 86 72 DABP081209GE

80 160 56 42 DABP081606GE

80 160 86 72 DABP081609GE

120 122 56 42 DABP121206GE

120 122 86 72 DABP121209GE

120 160 91 77 DABP121609GE

120 200 86 72 DABP122009GE

150 200 76 62 DABP152008GE

160 240 91 77 DABP162409GE

160 240 121 107 DABP162412GE

230 300 86 72 DABP233009GE

230 300 111 97 DABP233011GE

Nota: Se puede pedir una caja de bornas con cubierta transparente montada sustituyendo GE por TE en el número de referencia.

Plano de dimensiones | DABP
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Matriz de selección de accesorios | DABP

Caja Montaje Fijación Cubierta

Alt. Anch. P Placa de montaje Carril DIN Soportes de montaje mural Bisagras

DABP050504GE 53 55 36 - - DFL1E DSHI1E

DABP050704GE 53 63 36 - - DFL1E DSHI1E

DABP080806GE 80 82 56 DMP0808E DR350584E DFL1E DSHI1E

DABP080809GE 80 82 86 DMP0808E DR350584E DFL1E DSHI1E

DABP081206GE 80 120 56 DMP0812E DR350964E DFL1E DSHI1E

DABP081209GE 80 120 86 DMP0812E DR350964E DFL1E DSHI1E

DABP081606GE 80 160 56 DMP0816E DR351364E DFL1E DSHI1E

DABP081609GE 80 160 86 DMP0816E DR351364E DFL1E DSHI1E

DABP121206GE 120 122 56 DMP1212E DR350964E DFL1E DSHI1E

DABP121209GE 120 122 86 DMP1212E DR350964E DFL1E DSHI1E

DABP121609GE 120 160 91 DMP1216E DR351364E DFL1E DSHI1E

DABP122009GE 120 200 86 DMP1220E DR351764E DFL1E DSHI1E

DABP152008GE 150 200 76 DMP1520E DR351604E DFL1E DSHI1E

DABP162409GE 160 240 91 DMP1624E DR352154E DFL1E DSHI1E

DABP162412GE 160 240 121 DMP1624E DR352154E DFL1E DSHI1E

DABP233009GE 230 300 86 DMP2330E DR352754E DFL1E DSHI1E

DABP233011GE 230 300 111 DMP2330E DR352754E DFL1E DSHI1E


