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Interfaz hombre-máquina - HMI
Armario para PC | Acero

Armario para PC | MCM
MCM, Armario, autoportante, PC, acero dulce, combinable, , Armario, autoportante, PC, acero dulce, combinable, MCM

IP 44 | IK 10
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Material:

Marco: Chapa de acero de 1,5 mm. Panel superior y laterales: Chapa de acero de 
1,35 mm. Puertas: Chapa de acero de 2 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero 
galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660. 
Dispone de patrón de taladros externo.

Puerta:

Puertas frontales montadas con 2 bisagras por puerta. Puerta superior con cristal 
de seguridad. Área de visión para monitores de 14" - 21" Dos cierres C21323 en la 
puerta superior y cierre de varillas con 2 puntos de fijación con cierre DIN 3 mm en la 
puerta inferior.

Puerta posterior:

Puerta montada sobre la estructura con bisagras que permiten la apertura hacia 
izquierda o derecha. Incluye refuerzos de puerta con patrón de taladros a 25 mm. 
Cierre de varillas con 4 puntos de fijación con cierre stándar DIN 3 mm.

Panel para teclado:

Panel abatible vertical para teclado. Bandeja lateral deslizante a derecha o izquierda 
para ratón. Dimensiones máximas del teclado: 470  x 190 x 45 mm. Cierre C21323.

Tapas inferiores:

Consta de 3 ó 4 piezas (P>600).

Acabado:

Dos tonos de acabado. Puertas, laterales, techo y marco: pintado al polvo, texturado, 
RAL 7035. Laterales del panel para teclado y tapa superior de la puerta para monitor: 
acabado texturado RAL 7035. Otros colores opcionales.

Características:

Diseño especial contra robo de los paneles laterales y de techo. Todos los paneles son 
accesibles solamente cuando se abren las puertas. El nombre de su propia compañia 
puede ser insertado en la tapa superior (opcional).

Protección:

Corresponde con IP 44 | IK 10. Con la bandeja del teclado abierta se corresponde 
con IP 30.

Certificaciones:

CE, GOST.

Instrucciones de montaje:

Han de añadirse bandejas para equipo.

Suministro:

Marco con puerta posterior, paneles laterales y techo, puerta de monitor, panel de 
teclado, tapas inferiores y bandeja de monitor con sujeciones para fijar el monitor. 
También se incluyen pernos para toma de tierra. El armario se entrega sobre un palet 
de ancho idéntico al del armario. Todo el material de embalaje es reciclable.
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Tabla de dimensiones | MCM

IP 44 | IK 10

Dimensión del armario

A An P Ref.

1600 600 600 MCM16066

1600 600 800 MCM16068
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Plano de dimensiones | MCM
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