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2010.55. 2010.57. 2010.59.

Zmeny vyhrazeny
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Standardní druhy vedení:

S nalisovanými vodícími sloupky 202.29.

2010.5□.□□□□.□.894 2010.5□.□□□□.□.895

S výměnnými vodícími sloupky 2021.29.***

2010.5□.□□□□.□.894.29 2010.5□.□□□□.□.895.29
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2081.94.
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2081.95.

2010.55.
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2010.59.

bez vodicí desky střižníků

s vodící deskou střižníků

Popis:

Ocelové sloupkové stojánky FIBRO 2010.5x se dodávají s vodícími 
pouzdry s bronzovou vložkou. Pouzdra jsou osazena v posuvném uložení 
a upevněna úchyty.

Provedení:

Vnější obrysy jsou frézované.
Plochy desek jsou broušené.

Upozornění:

*** upevnění pouze držáčky

SLOUPKOVÉ STOJÁNKY - S VODÍCÍ DESKOU STŘIŽNÍKŮ, BEZ VODÍCÍ DESKY 
STŘIŽNÍKŮ ECO-LINE

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2010-5x-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2010-5x-s%C3%A4ulengestell-eco-line-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa02%2F2010_5x_asmtab.prj&cwid=4194


A37

2010.5□.

2010.55. 2010.57. 2010.59.

2010.55.

2010.57.

2010.59.

Zmeny vyhrazeny

Typ stojánku (vnější rozměr
a1 x b1 = 400 x 250; c1 = c2 = 50) = 2010. 55.4025.1.
Provedení s vodící deskou střižníků = 895.
S výměnnými vodícími sloupky 2021.29. = 29
Objednací číslo = 2010. 55.4025.1.895.29

Typ stojánku (vnější rozměr
a1 x b1 = 400 x 250; c1 = c2 = 50) = 2010. 55.4025.1.
Provedení s vodící deskou střižníků = 895
Objednací číslo = 2010. 55.4025.1.895

Typ

SLOUPKOVÉ STOJÁNKY - S VODÍCÍ DESKOU STŘIŽNÍKŮ, BEZ VODÍCÍ DESKY 
STŘIŽNÍKŮ ECO-LINE

Příklad objednávky:

Příklad objednávky:

*Kombinace tloušťky desek

**Umístění držáčků je dáno polohou pracovní plochy, která musí být specifikována

***S výměnnými vodícími sloupky 2021.29.

Výroba do druhého dne!

Objednací číslo Druh 
vedení

Druh 
vedení***

Vnější 
rozměry Pracovní plocha** c1 c2 c3

Typ Vel. P* a1 x b1 a2 x b1 a1 x a3 a1 x a4 ± 2 ± 2 ± 2 c4 c5 d1/ d2 l1 / l2 l3/ l4 D e1 e2 e3 e4

2010.55. 2512. 1. 250 x 125 120 x 125 - - 40 40 32 36 12 24/25 180/200 140/180 46 170 - - -
2010.55. 2512. 4. 250 x 125 120 x 125 - - 32 32 32 36 12 24/25 180/200 140/180 46 170 - - -
2010.57. 2520. 1. 894 250 x 200 - - 250 x 135 40 40 - 36 - -/25 180/- 140/- 46 170 - 160 -
2010.57. 2520. 4. 894 250 x 200 - - 250 x 135 32 32 - 36 - -/25 180/- 140/- 46 170 - 160 -
2010.59. 2520. 4. 250 x 200 120 x 200 250 x 50 - 32 32 32 36 12 -/25 180/200 140/180 46 170 120 - 173
2010.59. 2525. 4. 250 x 250 120 x 250 250 x 100 - 32 32 32 36 12 -/25 180/200 140/180 46 170 170 - 173
2010.55. 3116. 1. 315 x 160 165 x 160 - - 50 50 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 225 - - -
2010.55. 3116. 4. 315 x 160 165 x 160 - - 40 40 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 225 - - -
2010.55. 3120. 4. 315 x 200 165 x 200 - - 40 40 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 225 - - -
2010.57. 3120. 4. 894 315 x 200 - - 315 x 125 40 40 - 45 12 -/32 200/- 160/- 53 225 - 155 -
2010.59. 3120. 4. 315 x 200 165 x 200 315 x 30 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 225 110 - 228
2010.57. 3125. 1. 894 315 x 250 - - 315 x 175 50 50 - 45 - -/32 200/- 160/- 53 225 - 205 -
2010.59. 3125. 1. 315 x 250 165 x 250 315 x 80 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 225 160 - 228
2010.59. 3125. 4. 315 x 250 165 x 250 315 x 80 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 225 160 - 228
2010.59. 3131. 1. 315 x 315 165 x 315 315 x 145 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 225 225 - 228
2010.55. 4020. 4. 400 x 200 250 x 200 - - 40 40 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 310 - - -
2010.59. 4020. 4. 400 x 200 250 x 200 400 x 30 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 110 - 313
2010.55. 4025. 1. 400 x 250 250 x 250 - - 50 50 32 45 12 30/32 200/224 160/200 53 310 - - -
2010.57. 4025. 1. 894 400 x 250 - - 400 x 175 50 50 - 45 - -/32 200/- 160/- 53 310 - 205 -
2010.59. 4025. 1. 400 x 250 250 x 250 400 x 80 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 160 - 313
2010.59. 4025. 4. 400 x 250 250 x 250 400 x 80 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 160 - 313
2010.57. 4031. 4. 894 400 x 315 - - 400 x 240 40 40 - 45 - -/32 200/- 160/- 53 310 - 270 -
2010.59. 4031. 1. 400 x 315 250 x 315 400 x 145 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 225 - 313
2010.59. 4040. 1. 400 x 400 250 x 400 400 x 230 - 50 50 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 310 - 313
2010.59. 4040. 4. 400 x 400 250 x 400 400 x 230 - 40 40 32 45 12 -/32 200/224 160/200 53 310 310 - 313
2010.55. 5025. 1. 500 x 250 325 x 250 - - 50 50 32 45 15 38/40 200/224 160/200 63 400 - - -
2010.59. 5025. 1. 500 x 250 325 x 250 500 x 75 - 50 50 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 150 - 403
2010.59. 5025. 4. 500 x 250 325 x 250 500 x 75 - 40 40 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 150 - 403
2010.55. 5031. 1. 500 x 315 325 x 315 - - 50 50 32 45 15 38/40 200/224 160/200 63 400 - - -
2010.59. 5031. 1. 500 x 315 325 x 315 500 x 140 - 50 50 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 215 - 403
2010.59. 5040. 1. 500 x 400 325 x 400 500 x 225 - 50 50 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 300 - 403
2010.59. 5050. 1. 500 x 500 325 x 500 500 x 325 - 50 50 32 45 15 -/40 200/224 160/200 63 400 400 - 403




