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Zastrzega sie mozliwosc zmian

OBSADA PROSTOKĄTNA Z OTWORAMI MOCUJĄCYMI I TULEJĄ 
SAMOSMARUJĄCĄ SIĘ (BRĄZ + GRAFIT)

Material:
Korpus podstawowe: Stal, St 37
Tuleja prowadząca 2082.70.: Brąz z wkładkami grafitowymi, nie wymaga 
konserwacji

Wykonanie:
Powierzchnia stykowa obrabiana.

Uwaga:
�Opis prowadzeń ślizgowych – zob. na początku rozdziału D.
�Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.

Przyklad zabudowy

2032.70.
      

Obsada prostokątna z otworami mocującymi i tuleją samosmarującą się (brąz + grafit)

Numer katalogowy d1 a b h h1 d2 d3 l1 l5 d6 d7 h2 e e1 e2 M
2032.70.050 50 160 100 60 57 63 71 71 17 17,5 26 40 89 118 55 M6
2032.70.063 63 180 125 70 67 80 90 80 19 17,5 26 50 123 132 62 M10
2032.70.080 80 215 145 90 87 100 112 100 22 22 33 66 143 160 75 M10
2032.70.100 100 230 170 110 107 125 140 125 21 22 33 86 168 168 110 M10
2032.70.125 125 270 205 140 137 160 180 160 30 26 40 112 203 203 142 M10
2032.70.160 160 315 250 180 177 200 220 200 32 26 40 152 243 243 170 M10

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2032-70-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2032-70-f%FChrungslager-mit-f%FChrungsbuchse-mit-bund-und-festschmierstoff-fibro?info=fibro/normalien/d/d04/d04_01/d04_01_02/d04_01_02_01/2032_70_asmtab.prj



