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con riserva di variazioni

Materiale:
Bronzo con lubrificante solido, con esigenze di manutenzione ridotte

Nota:
Nel caso di sollecitazione assiale utilizzare unitamente alle bussole 
2052.70.
La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio:
a partire da d3 = 10,2 2 X M3
a partire da d3 = 20,2 2 X M5
a partire da d3 = 40,2 2 X M6
a partire da d3 = 50,3 4 X M6
a partire da d3 = 60,3 4 X M8
a partire da d3 = 90,5 4 X M10

d1 10 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 120
d3 10,2 12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 18,2 20,2 25,2 30,2 35,2 40,2 45,3 50,3 55,3 60,3 65,3 70,3 75,3 80,3 90,5 100,5 120,5
d4 30 40 40 40 50 50 50 50 55 60 70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 170 190 200
d5 20 28 28 28 28 28 35 35 40 45 50 60 67,5 75 85 90 95 100 110 120 140 160 175
d6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 5,5 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6 6,6 9 9 9 9 9 11 11 11
d7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 11,5 11,5 11,5 11,5 13,7 13,7 13,7 13,7 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 22,7 22,7 22,7
s 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
t 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3 3 3 3 3,6 3,6 3,6 3,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 5,9 5,9 5,9

2053.70. Rondella di appoggio, Bronzo con inserti di lubrificante solido

RONDELLA DI APPOGGIO, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO

Esempio di ordinazione:

Rondella di appoggio, Bronzo con inserti di lubrificante solido = 2053.70.
Diametro guida d1 40 mm = 040
N. d'ordine = 2053.70. 040

https://www.de.shop.fibro.com/en/2053-70-
https://fibro.partcommunity.com?info=fibro/normalien/d/d06/d06_01/2053-70.prj



