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Nosný šroub s jištěním nosného lana

NOSNÝ ŠROUB VDI 3366
NOSNÝ ŠROUB S JIŠTĚNÍM NOSNÉHO LANA

Objednací číslo d1 d3 l2 l3 l4 l5 SW r Mez únosnosti [kg]
2130.03.020 20 M20 22 34 6.5 80 30 38 500
2130.03.024 25 M24 25 38 8 92.5 36 42 1000
2130.03.030 32 M30 32 45 10 109.5 41 50 1500
2130.03.036 40 M36 40 56 12 131.5 50 57 2500

Upozornění:
K otevření zajištění lana použít klíč 2131.00.03.01 (objednat samostatně)

213.12.
     

Nosný šroub VDI 3366

Objednací číslo d1 d3 l2 l3 l4 l5 SW* Mez únosnosti [kg]
213.12.016 16 16 20 28 5 58 24 320
213.12.020 20 20 22 34 6 68 30 500
213.12.024 25 24 25 38 8 78 36 1000
213.12.030 32 30 32 45 10 95 41 1500
213.12.036 40 36 40 56 12 118 50 2500
SW = Klícový otvor

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2130-03-
https://www.de.shop.fibro.com/cs/213-12-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2130-03-tragschraube-mit-seilsicherung-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_01%2F2130_03_asmtab.prj&cwid=2951
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/213-12-tragschraube-vdi-3366-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc02%2Fc02_01%2Fc02_01_01%2F213_12.prj&cwid=2951



