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2140.17.

Zmeny vyhrazeny

VIDLICOVÁ UPÍNKA DIN 6315 - B

Materiál:
Zušlechtěná ocel, lakovaná

Upozornění:
Upínací a styčné plochy jsou souosé. Použitím pevnostních šroubů dle 
DIN 787 lze dosáhnout vysoké upínací síly. Upínky jsou svými rozměry 
přizpůsobeny pevnosti šroubů.

Dodávka je bez upínacích šroubů,
vhodné upínací šrouby: 2140.30.

2140.17. Vidlicová upínka DIN 6315 - B

Objednací číslo a1 a2 b1 b2 b3 c
2140.17.09.080 8 9 80 25 8 15
2140.17.11.100 10 11 100 31 10 20
2140.17.14.125 12 14 14 125 38 12 25
2140.17.14.160 12 14 14 160 38 12 25
2140.17.14.200 12 14 14 200 38 12 25
2140.17.18.160 16 18 18 160 48 15 30
2140.17.18.200 16 18 18 200 48 15 30
2140.17.18.250 16 18 18 250 48 15 40
2140.17.22.200 20 22 22 200 52 15 40
2140.17.22.250 20 22 22 250 62 20 40
2140.17.22.315 20 22 22 315 62 20 40
2140.17.26.200 24 26 200 66 20 40
2140.17.26.250 24 26 250 66 20 40
2140.17.26.315 24 26 315 66 20 40

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2140-17-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-zylinderschraube-mit-innensechskant-din-en-iso-4762-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192-1.prj&cwid=2951



