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2192.20.

保留更改的权利

内六角圆柱头螺栓DIN6912 - 强度等级 8.8

2192.20. 内六角圆柱头螺栓DIN6912 - 强度等级 8.8

订购编号 M l l1 d k s
2192.20.04.008 M4 8 6 7 2.8 3
2192.20.04.010 M4 10 8 7 2.8 3
2192.20.04.012 M4 12 10 7 2.8 3
2192.20.04.016 M4 16 14 7 2.8 3
2192.20.04.020 M4 20 14 7 2.8 3
2192.20.04.025 M4 25 14 7 2.8 3
2192.20.04.030 M4 30 14 7 2.8 3
2192.20.04.035 M4 35 14 7 2.8 3
2192.20.04.040 M4 40 14 7 2.8 3
2192.20.05.008 M5 8 5.4 8.5 3.5 4
2192.20.05.010 M5 10 7.4 8.5 3.5 4
2192.20.05.012 M5 12 9.4 8.5 3.5 4
2192.20.05.016 M5 16 13.4 8.5 3.5 4
2192.20.05.020 M5 20 16 8.5 3.5 4
2192.20.05.025 M5 25 16 8.5 3.5 4
2192.20.05.030 M5 30 16 8.5 3.5 4
2192.20.05.035 M5 35 16 8.5 3.5 4
2192.20.05.040 M5 40 16 8.5 3.5 4
2192.20.06.008 M6 8 4.3 10 4 5
2192.20.06.010 M6 10 6.3 10 4 5
2192.20.06.012 M6 12 8.3 10 4 5
2192.20.06.016 M6 16 12.3 10 4 5
2192.20.06.018 M6 18 14.3 10 4 5
2192.20.06.020 M6 20 16.3 10 4 5
2192.20.06.025 M6 25 21.3 10 4 5
2192.20.06.030 M6 30 18 10 4 5

订购编号 M l l1 d k s
2192.20.06.035 M6 35 18 10 4 5
2192.20.06.040 M6 40 18 10 4 5
2192.20.06.045 M6 45 18 10 4 5
2192.20.06.050 M6 50 18 10 4 5
2192.20.08.010 M8 10 5.3 13 5 6
2192.20.08.012 M8 12 7.3 13 5 6
2192.20.08.016 M8 16 11.3 13 5 6
2192.20.08.018 M8 18 13.3 13 5 6
2192.20.08.020 M8 20 15.3 13 5 6
2192.20.08.025 M8 25 20.3 13 5 6
2192.20.08.030 M8 30 22 13 5 6
2192.20.08.035 M8 35 22 13 5 6
2192.20.08.040 M8 40 22 13 5 6
2192.20.08.045 M8 45 22 13 5 6
2192.20.08.050 M8 50 22 13 5 6
2192.20.08.060 M8 60 22 13 5 6
2192.20.10.020 M10 20 14.5 16 6.5 8
2192.20.10.025 M10 25 19.5 16 6.5 8
2192.20.10.030 M10 30 25.5 16 6.5 8
2192.20.10.060 M10 60 26 16 6.5 8
2192.20.10.080 M10 80 26 16 6.5 8
2192.20.10.090 M10 90 26 16 6.5 8
2192.20.12.030 M12 30 20 18 7.5 10
2192.20.12.035 M12 35 25 18 7.5 10
2192.20.16.040 M16 40 34 24 8 14

https://www.de.shop.fibro.com/en/2192-20-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-50-schneidschraube-din-7516-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192_50.prj&cwid=2951



