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2192.40.

sous réserve de modifications

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, AVEC LA TÊTE BASSE, 
DIN 7984 - CLASSE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE 8.8

2192.40.

N° de commande M l l1 d k s
2192.40.04.008 M4 8 5,9 7 2,8 2,5
2192.40.04.010 M4 10 7,9 7 2,8 2,5
2192.40.04.012 M4 12 9,9 7 2,8 2,5
2192.40.04.016 M4 16 13,9 7 2,8 2,5
2192.40.04.020 M4 20 17,9 7 2,8 2,5
2192.40.04.025 M4 25 14 7 2,8 2,5
2192.40.04.030 M4 30 14 7 2,8 2,5
2192.40.04.035 M4 35 14 7 2,8 2,5
2192.40.04.040 M4 40 14 7 2,8 2,5
2192.40.05.008 M5 8 0 8,5 3,5 3
2192.40.05.010 M5 10 7,6 8,5 3,5 3
2192.40.05.012 M5 12 9,6 8,5 3,5 3
2192.40.05.016 M5 16 13,6 8,5 3,5 3
2192.40.05.020 M5 20 17,6 8,5 3,5 3
2192.40.05.025 M5 25 22,6 8,5 3,5 3
2192.40.05.030 M5 30 16 8,5 3,5 3
2192.40.05.035 M5 35 16 8,5 3,5 3
2192.40.05.040 M5 40 16 8,5 3,5 3
2192.40.06.010 M6 10 7 10 4 4
2192.40.06.012 M6 12 9 10 4 4
2192.40.06.016 M6 16 13 10 4 4
2192.40.06.020 M6 20 17 10 4 4

N° de commande M l l1 d k s
2192.40.06.025 M6 25 22 10 4 4
2192.40.06.030 M6 30 18 10 4 4
2192.40.06.035 M6 35 18 10 4 4
2192.40.06.040 M6 40 18 10 4 4
2192.40.08.012 M8 12 8,25 13 5 5
2192.40.08.016 M8 16 12,25 13 5 5
2192.40.08.020 M8 20 16,25 13 5 5
2192.40.08.025 M8 25 21,25 13 5 5
2192.40.08.030 M8 30 26,25 13 5 5
2192.40.08.035 M8 35 22 13 5 5
2192.40.08.040 M8 40 22 13 5 5
2192.40.08.045 M8 45 22 13 5 5
2192.40.08.050 M8 50 22 13 5 5
2192.40.08.060 M8 60 22 13 5 5
2192.40.10.020 M10 20 15,5 16 6 7
2192.40.10.025 M10 25 20,5 16 6 7
2192.40.10.030 M10 30 25,5 16 6 7
2192.40.10.060 M10 60 26 16 6 7
2192.40.10.080 M10 80 26 16 6 7
2192.40.10.090 M10 90 26 16 6 7
2192.40.12.030 M12 30 24,75 18 7 8
2192.40.12.035 M12 35 29,75 18 7 8

Vis à tête cylindrique à six pans creux, avec la tête basse, 

DIN 7984 - Classe de résistance mécanique 8.8

https://www.de.shop.fibro.com/fr/2192-40-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2192-40-zylinderschraube-mit-innensechskant-mit-niedrigem-kopf-din-7984-festigkeitsklasse-8-8-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fc%2Fc03%2Fc03_18%2F2192_40.prj&cwid=2951



