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INSERTO DE BOLA SIN VALONA
INSERTO DE BOLA CON VALONA

Nota:
Las bolas portantes levantan el elemento a deslizar de la superficie de la 
mesa y sustituyen la friccón superficial por la rodadura de las bolas, 
reduciéndose para el desplazamiento a una fracción.

Nota:
Las bolas portantes levantan el elemento a deslizar de la superficie de la 
mesa y sustituyen la friccón superficial por la rodadura de las bolas, 
reduciéndose para el desplazamiento a una fracción.

2198.32.Inserto de bola sin valona
Carga Bola

Código d m [daN] Diámetro e t
2198.32.020 20 25 10 10 30
2198.32.024 24 40 12 14 38
2198.32.030 30 63 15 20 44
2198.32.040 40 100 20 30 53

2198.33.Inserto de bola con valona
Carga Bola

Código d m [daN] Diámetro e t l
2198.33.020 20 25 10 25 3,5 31
2198.33.024 24 40 12 30 4 39
2198.33.030 30 63 15 35 5 45
2198.33.040 40 100 20 50 6 54

http://www.de.shop.fibro.com/es/2198-32-
http://www.de.shop.fibro.com/es/2198-33-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2198-32-kugeleinsatz-ohne-bund-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj01%2F2198_32.prj&cwid=6157
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2198-33-kugeleinsatz-mit-bund-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj01%2F2198_33.prj&cwid=3882
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