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2451.10D.

保留更改的权利

阻尼塞

描述:
共聚酯弹性体的阻尼插头从抑制反弹和图钉的大型工具。 用来寻找阻尼插在
汽车和白色家电行业。 阻尼插头坐在在保持器径向加载。的数量和大小是由
坯料夹持器的重量和速度。
优点:

- 高吸收力和能量
- 轻微的地面沉降
- 防紫外线
- 长使用寿命和高层次的经营安全
- 降噪
- 效率高

材料:
共聚酯弹性体，黑色
产品规格:

环境：抗微生物，海水，化学品。
没有水的吸收和无肿胀。
耐油脂。
烫发。温度范围：-40 °C 至+90 °C

阻尼缓冲瓶塞的数量和规模（B，C，D，E）
保持下降速度 m/s

保持体重 kg 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
100  3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B
250 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 3 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B
500 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x C 4 x C 4 x C
750 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x B 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C
1000 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D
1250 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D
1500 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E
1750 4 x C 4 x C 4 x C 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E
2000 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E
2500 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E
3000 4 x D 4 x D 4 x D 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 6 x E
3500 4 x D 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 10 x E
4000 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 4 x E 6 x E 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E
4500 6 x E 6 x E 6 x E 6 x E 6 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E
5000 6 x E 6 x E 8 x E 8 x E 8 x E 10 x E 10 x E 10 x E 10 x E --- --- --- ---

阻尼塞

模具上部

定位销

下拉夾具

安装示例

订购号 大小 d1 穿透深度 x 注射半径 r1 c l
2451.10D.040.060 B 40 8 7 3 60
2451.10D.050.070 C 50 10 8 4 70
2451.10D.063.080 D 63 12 9 5 80
2451.10D.080.090 E 80 14 10 6 90
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https://www.de.shop.fibro.com/en/2451-10D
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2451-10d-d%C3%A4mpfungsstopfen-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff08%2Ff08_11%2F2451_10.prj&cwid=3556



