
F139Zmeny vyhrazeny

PRUŽNÉ ČEPY S PLYNOVOU PRUŽINOU DLE VW
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šroub s válcovou
hlavou
M10 x 60 dle
DIN EN ISO 4762

plynová pružina
2480.21.

kluzná plocha
kalená

pojistný kroužek
dle DIN 472

objednat zvlášť:
2052.71.
vodicí pouzdro
pro vodicí čep

podkładka
2478.20.000.01

Materiál:
Pružný čep: C45
indukčně kalený 58+4 HRC
Hloubka zakalení 0,8+0,4

Podložka: 90MnCrV8
kalená 56+4 HRC

Upozornění:
Používejte pouze s odpovídající Vodicí pouzdro 2052.71.!

Pružný čep zabudován s předpětím.

Příklad montáže

2478.20. .1
      

Pružné čepy s plynovou pružinou dle VW

    Síla pružiny [daN] Síla pružiny [daN]
Objednací číslo Zdvihmax. l l1 l2 l3 Začátek Konec Plynová pružina
2478.20.050.00050.1 50 240 182 118 30 50 68 2480.21.00050.063
2478.20.050.00100.1 50 240 182 118 30 100 137 2480.21.00100.063
2478.20.050.00150.1 50 240 182 118 30 150 206 2480.21.00150.063
2478.20.050.00200.1 50 240 182 118 30 200 275 2480.21.00200.063
2478.20.065.00050.1 65 274 200 135 30 50 68 2480.21.00050.080
2478.20.065.00100.1 65 274 200 135 30 100 137 2480.21.00100.080
2478.20.065.00150.1 65 274 200 135 30 150 206 2480.21.00150.080
2478.20.065.00200.1 65 274 200 135 30 200 275 2480.21.00200.080
2478.20.080.00050.1 80 314 220 155 30 50 68 2480.21.00050.100
2478.20.080.00100.1 80 314 220 155 30 100 137 2480.21.00100.100
2478.20.080.00150.1 80 314 220 155 30 150 206 2480.21.00150.100
2478.20.080.00200.1 80 314 220 155 30 200 275 2480.21.00200.100

https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2478-20-1-federbolzen-mit-gasdruckfeder-nach-vw-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff11%2Ff11_02%2F2478_20_1_asmtab.prj&cwid=3556



