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MUELLE DE GAS (PERNO DE PRESIÓN) TIPO ALLEN, VDI 3004
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Muelles de gas
(Pernos de presión) 
con hexágono interior

Descripción:
Los pernos de presión con muelle se emplean 
como expulsores, pernos de amortiguación, 
fijación del posicionado y separadores, en los 
diferentes campos de construcción de útiles, 
utillajes y maquinaria.
Para su montaje se emplea la herramienta 
especial FIBRO (2470.12.010.017).

Nota:
Un muelle desgastado no puede repararse, 
hay que sustituirlo completamente.

Medio de presión: Nitrógen - N2

Presión máxima de Ilenado: 150 bar
Presión minima de Ilenado: 6 bar
Temperatura de trabajo: 0°C a +80°C
Aumento de la presión en relación a la tempe-
ratura: ± 0,3%/°C
Núm. máx. de carreras recomend.:
aprox. 100 (a 20°C)
Velocidad máxima del pistón: 1,6 m/s

A petición del cliente se puede suministrar 
también sin gas, Código 2479.030.00000...., 
Color: negro

2) Tuerca hexagonal pedir adicionalmente:
2479.004.016.15 (M16 x 1,5)

Tipo de resorte:    .00005.  .00010.  .00020.  .00040.
   Finicial Ffinal Finicial Ffinal Finicial Ffinal Finicial Ffinal

Código* Carreramax. l lmin. [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN]
2479.030.□□□□□.010 10 65 55 6 10,3 11 19 21 36,1 42 73
2479.030.□□□□□.020 20 85 65 6 9,4 11 17,2 21 32,8 42 66,1
2479.030.□□□□□.030 30 105 75 6 9,1 11 16,7 21 31,9 42 64,5
2479.030.□□□□□.040 40 125 85 6 9 11 16,5 21 31,5 42 63,7
2479.030.□□□□□.050 50 145 95 6 9,6 11 17,6 21 33,6 42 67,7
2479.030.□□□□□.060 60 165 105 6 9,4 11 17,3 21 33 42 66,5
2479.030.□□□□□.070 70 185 115 6 9,3 11 17 21 32,5 42 65,7
2479.030.□□□□□.080 80 205 125 6 9,2 11 16,8 21 32,1 42 65,1
2479.030.□□□□□.100 100 245 145 6 9,1 11 16 21 31,9 42 64,3
2479.030.□□□□□.125 125 295 170 6 9 11 16,5 21 31,5 42 63,8
*completa con el tipo de resorte
Marcaje de los muelles:
De tipo resorte - Presión de Ilenado [bar] - Color:
.00005. - 20 - verde
.00010. - 40 - azul
.00020. - 75 - rojo
.00040. - 150 - amarillo

2479.030.
      

Muelle de gas (Perno de presión) tipo Allen, VDI 3004

https://www.de.shop.fibro.com/es/2479-030-
http://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2479-030-00005-050-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff09%2Ff09_01%2Ff09_01_01%2Ff09_01_01_09%2F2479_030_asmtab.prj&cwid=3419



