
F381

∅
4

∅
6

20

49,5
SW 10

25

∅
 1

3
,3

SW 12

SW 10

ø
3

,
5

34

∅ 9

DN 4

2480.00.23.13.

4
,
2

1
0

1
2

22

l [m]
2480.00.23.13.0001 1
2480.00.23.13.0002 2
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Zmeny vyhrazeny

PŘÍSLUŠENSTVÍ PLYNOVÝCH PRUŽIN
SYSTÉM S ROZPÍNACÍM KROUŽKEM

2480.00.54.03
Nůžky na hadice

2480.00.10.22
Hadicový nástavec

2480.00.10.21
Převlečné závitové pouzdro

2480.00.54.02
Upínací čelisti
k upínání hadice

2480.00.54.01
Trn na rozšiřování hadice

2480.00.10.20.
Vysokotlaká hadice

2480.00.23.13.
Spirálová ochrana proti otěru
pro dodatečné umístění na hadici

2192.50.04.012
Samořezný šroub DIN 7516
M4x12

2480.00.10.20.12.01
Hadicová spona
pro měřicí hadici DN4 (∅ 9 mm)

Upozornění:
samořezné,
∅ otvoru závitu = 3,6 mm

Materiál:
polyamid

Upozornění:
Dodávka bez šroubů

Popis:
Spirálová ochrana proti otěru. Je 
odolná proti vodě, oleji, 
hydraulickým kapalinám, benzínu 
a jiným médiím.

Materiál:
polyamid

Objednací číslo

Příklad objednávky:
Vysokotlaká hadice = 2480.00.10.20.
Délka 10 m = 2480.00.10.20.0010
Objednací číslo = 2480.00.10.20.0010

Vnitřní Ø 7 mm
pro vnější Ø hadice max. 5-11 mm

Teplotní rozsah
-30°C do
+100°C

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2480-00-54-02
https://www.de.shop.fibro.com/cs/2480-00-54-03
https://www.de.shop.fibro.com/cs/2480-00-54-01
https://www.de.shop.fibro.com/cs/2480-00-10-20-
https://www.de.shop.fibro.com/cs/2480-00-23-13-?attribute%5B03_Pr439_PrSy1927_BC_1%5D=2480.00.23.13.0001%20&attribute%5B06_Pr127_PrSy178_L_1%5D=1%20
https://www.de.shop.fibro.com/cs/2480-00-10-21
https://www.de.shop.fibro.com/cs/2480-00-10-22
https://www.de.shop.fibro.com/cs/2192-50-?attribute%5B03_Pr1114_PrSy1931_BC_1%5D=2192.50.04.012%20&attribute%5B04_Pr130_PrSy301_D_1%5D=4%20mm&attribute%5B05_Pr133_PrSy83_L_1%5D=12%20mm
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_01/2480_00_2x.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/c/c03/c03_18/2192_50.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_07/2480_00_23_13.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_07/2480_00_23_13.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_07/2480_00_54_01.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_07/2480_00_54_02.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_07/2480_00_10_21.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_07/2480_00_54_03.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_07/2480_00_10_22.prj



