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ACCESSORI PER MOLLE A GAS
TUBO -CONO MICRO 24°

2480.00.27.00.02

Tagliatubi per tubo, cono micro 24°

2480.00.27.00.01

Sbavatore per tubo, cono micro 24°

2480.00.27.11.01

Raccordo ad ogiva- tubo cono micro 24°

2480.00.27.11

Tubo -cono micro 24°
Lunghezza di dotazione: 1 m

2480.00.27.00.02.1

Rotella di taglio di ricambio per tagliatubi

Raggio minimo di piegatura R12 mm 
(3x diametro esterno)

https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-00-27-00-01
https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-00-27-11
https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-00-27-11?attribute%5B03_Pr1114_PrSy1931_BC_1%5D=2480.00.27.11.01%20
https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-00-27-00-02
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2480-00-27-11-rohr-f%C3%BCr-24-konus-mikro-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Ff%2Ff12%2Ff12_15%2Ff12_15_02%2F2480_00_27_11.prj&cwid=1709
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_02/2480_00_27_11_01.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_02/2480_00_27_00_02.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_02/2480_00_27_00_01.prj



