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2960.79.

con riserva di variazioni

PIASTRA DI SCORRIMENTO, BRONZO CON INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO, 
NAAMS

Numero 
N. d’ordine Forma b a l1 l2 l3 e e1 e2 e3 di fori
2960.79.050.100 A 50 100 25 - - 30 - - 30 2
2960.79.050.150 A 50 150 25 - - 30 - - 80 2
2960.79.050.200 A 50 200 25 - - 40 - - 120 2
2960.79.080.100 A 80 100 20 - 40 30 - - 30 2
2960.79.080.150 A 80 150 20 - 40 30 - - 80 2
2960.79.080.200 A 80 200 20 - 40 40 - - 120 2
2960.79.080.250 A 80 250 20 - 40 40 - - 170 2
2960.79.080.315 B 80 315 20 20 20 40 - 210 25 3
2960.79.100.050 D 100 50 22 - 56 14 - - 13 2
2960.79.100.080 D 100 80 22 - 56 30 - - 20 2
2960.79.100.100 A 100 100 22 - 56 30 - - 30 2
2960.79.100.150 A 100 150 22 - 56 30 - - 80 2
2960.79.100.200 B 100 200 22 28 28 40 - 95 25 3
2960.79.100.250 B 100 250 22 28 28 40 - 145 25 3
2960.79.100.315 B 100 315 22 28 28 40 - 210 25 3
2960.79.125.080 D 125 80 25 - 75 30 - - 20 2
2960.79.125.100 A 125 100 25 - 75 30 - - 30 2
2960.79.125.150 A 125 150 25 - 75 30 - - 80 2
2960.79.125.200 B 125 200 25 37 38 40 - 95 25 3
2960.79.125.250 B 125 250 25 37 38 40 - 145 25 3
2960.79.125.315 C 125 315 25 - 75 40 25 185 25 4
2960.79.160.100 A 160 100 30 - 100 30 - - 30 2
2960.79.160.150 A 160 150 30 - 100 30 - - 80 2
2960.79.160.200 B 160 200 30 50 50 40 - 95 25 3
2960.79.160.250 C 160 250 30 - 100 40 25 120 25 4
2960.79.160.315 C 160 315 30 - 100 40 25 185 25 4

2960.79. Piastra di scorrimento, Bronzo con inserti di lubrificante solido, NAAMSMateriale: 
Bronzo con lubrificante solido, 
con esigenze di manutenzione 
ridotte

Nota: 
La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio: 
Utilizzare viti a testa cilindrica 
DIN EN ISO 4762 M12.

https://www.de.shop.fibro.com/en/2960-79-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-79.prj
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