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REGLETA DE GUÍA EN ÁNGULO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO, 
VDI 3357

Corredera
Con gran
presión lateral,
apoyar la regle-
ta en ángulo

Sólo este
lado es
de refe-
rencia

Regleta de guía plana

Ejemplo de montaje

2962.73.
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Orificios
pasantes para
tornillos

Superficie de referencia

2962.73.
      

Regleta de guía en ángulo, Bronce con lubrificante sólido, VDI 3357

             Número de
Código b1 h1 l b2 b3 h2 h3 b c e f g d tornillos
2962.73.025.125 25 15,5 125 18 9 8,5 6 27,5 - - - 97,5 9 2
2962.73.025.160 25 15,5 160 18 9 8,5 6 27,5 - - - 132,5 9 2
2962.73.032.125 32 30,5 125 22 11 15,5 9 27,5 - - - 97,5 11 2
2962.73.032.160 32 30,5 160 22 11 15,5 9 27,5 - - - 132,5 11 2
2962.73.032.200 32 30,5 200 22 11 15,5 9 27,5 - - - 172,5 11 2
2962.73.045.100 45 50,5 100 30 15 34,5 18 27,5 - - - 72,5 13,5 2
2962.73.045.160 45 50,5 160 30 15 34,5 18 27,5 - - - 132,5 13,5 2
2962.73.055.100 55 55,5 100 37 20 39,5 23 27,5 - - - 72,5 13,5 2
2962.73.055.160 55 55,5 160 37 20 39,5 23 27,5 - - - 132,5 13,5 2
2962.73.070.160 70 75,5 160 50 30 55,5 35 35 - - - 125 17,5 2
2962.73.070.200 70 75,5 200 50 30 55,5 35 35 - - - 165 17,5 2
2962.73.070.250 70 75,5 250 50 30 55,5 35 35 - 125 - 215 17,5 3
2962.73.070.400 70 75,5 400 50 30 55,5 35 35 125 200 275 365 17,5 5
2962.73.085.160 85 90,5 160 63 38 65,5 45 42,5 - - - 117,5 22 2
2962.73.085.200 85 90,5 200 63 38 65,5 45 42,5 - - - 157,5 22 2
2962.73.085.250 85 90,5 250 63 38 65,5 45 42,5 - 125 - 207,5 22 3
2962.73.085.400 85 90,5 400 63 38 65,5 45 42,5 125 200 275 357,5 22 5

Material:
Bronce con lubrificante sólido, de bajo mantenimiento

Nota:
Se suministro sin los tornillos.

Sujeción:
Emplear tornillos Allen cilíndricos DIN EN ISO 4762.

https://www.de.shop.fibro.com/es/2962-73-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962-73.prj



