
D266 Zmeny vyhrazeny

PRIZMATICKÉ VEDENÍ, OCEL

Materiál:
ocel, kluzné plochy povrchově kalené

Upozornění:
Dodává se bez šroubů a kolíků.

Upevnění:
Použít šrouby s válcovou hlavou
DIN EN ISO 4762 M12.
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šrouby s válcovou hlavou

otvory pro kolíky předvrtané
na ø11,8

otvory pro kolíky předvrtané
na ø11,8

otvory pro kolíky předvrtané
na ø11,8

šrouby s válcovou hlavou

šrouby s válcovou hlavou

    Počet
Objednací číslo Tvar l e e1 šroubů
2963.81.095.057.0150 B 150 30 60 2
2963.81.095.057.0200 C 200 25 110 2
2963.81.095.057.0250 A 250 25 80 3
2963.81.095.057.0300 A 300 30 100 3

2963.81.
      

Prizmatické vedení, ocel

https://www.de.shop.fibro.com/cs/2963-81-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_09/2963-81.prj



