
D263Zastrzega sie mozliwosc zmian

ŚLIZGACZ, BRĄZ Z WKŁADKAMI GRAFITOWYMI, VDI 3357
PROWADNICA PRYZMATYCZNA, STAL, VDI 3357
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2963.85.

Sruby M12
*Sruby M16

 DIN EN ISO 4762

2 otwory pod kołki

na całym obwodzie
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2963.84.

Sruby M12
*Sruby M16

 DIN EN ISO 4762

2 otwory pod kołki

na całym obwodzie

Material:
Stal, hartowane powierzchnie śliz-
gowe

Uwaga:
W zakres dostawy nie wchodzą 
śruby i kołki.

* dot. 2963.85.125.

Material:
Brąz z wkładkami grafitowymi, nie 
wymaga stałej konserwacji

Uwaga:
W zakres dostawy nie wchodzą 
śruby i kołk.i

* dot. 2963.84.125.

2963.85.
      

Prowadnica pryzmatyczna, Stal, VDI 3357

           Liczba
Numer katalogowy b h h1 h2 h3 l e e1 d d1 t śruby
2963.85.065.035.0150 65 35 (18) 17 65 150 45 100 20 13,5 8 2
2963.85.065.035.0200 65 35 (18) 17 65 200 95 150 20 13,5 8 2
2963.85.065.035.0250 65 35 (18) 17 65 250 145 100 20 13,5 8 3
2963.85.065.035.0300 65 35 (18) 17 65 300 195 125 20 13,5 8 3
2963.85.125.060.0150 125 60 (33) 32 85 150 45 100 26 17,5 15 2
2963.85.125.060.0200 125 60 (33) 32 85 200 95 150 26 17,5 15 2
2963.85.125.060.0250 125 60 (33) 32 85 250 145 100 26 17,5 15 3
2963.85.125.060.0300 125 60 (33) 32 85 300 195 125 26 17,5 15 3
2963.85.125.060.0150.1 125 60 (28) 27 85 150 45 100 26 17,5 15 2
2963.85.125.060.0200.1 125 60 (28) 27 85 200 95 150 26 17,5 15 2
2963.85.125.060.0250.1 125 60 (28) 27 85 250 145 100 26 17,5 15 3
2963.85.125.060.0300.1 125 60 (28) 27 85 300 195 125 26 17,5 15 3

2963.84.
      

Ślizgacz, Brąz z wkładkami grafitowymi, VDI 3357

          Liczba
Numer katalogowy b h h1 h3 l e e1 d d1 t śruby
2963.84.065.044.0150 65 44 (47) 65 150 45 100 20 13,5 20 2
2963.84.065.044.0200 65 44 (47) 65 200 95 150 20 13,5 20 2
2963.84.065.044.0250 65 44 (47) 65 250 145 100 20 13,5 20 3
2963.84.065.044.0300 65 44 (47) 65 300 195 125 20 13,5 20 3
2963.84.125.047.0150 125 47 (52) 85 150 45 100 26 17,5 15 2
2963.84.125.047.0200 125 47 (52) 85 200 95 150 26 17,5 15 2
2963.84.125.047.0250 125 47 (52) 85 250 145 100 26 17,5 15 3
2963.84.125.047.0300 125 47 (52) 85 300 195 125 26 17,5 15 3
2963.84.125.052.0150 125 52 (57) 85 150 45 100 26 17,5 15 2
2963.84.125.052.0200 125 52 (57) 85 200 95 150 26 17,5 15 2
2963.84.125.052.0250 125 52 (57) 85 250 145 100 26 17,5 15 3
2963.84.125.052.0300 125 52 (57) 85 300 195 125 26 17,5 15 3

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2963-84-
https://www.de.shop.fibro.com/pl/2963-85-
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_03/2963-84.prj
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_03/2963-85.prj



