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Gewindemuttern mit Axialsicherung
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Abmessungen [mm]

Bestellnummer Gewinde Drehrichtung aus SLW-Linearmodul

SWZ-W-104003 TR10x2 rechts SLW-1040  Seite 1038

SWZ-W-104004 TR10x2 links SLW-1040  Seite 1038

SWZ-W-104006 M10x1 rechts SLW-1040  Seite 1038

SWZ-W-104009 TR10x3 rechts SLW-1040  Seite 1038

SWZ-W-104015 TR10x3 links SLW-1040  Seite 1038

SWZ-W-104005 SG10x12 rechts SLWS-1040  Seite 1041

SWZ-W-104005-L SG10x12 links SLWS-1040  Seite 1041

SWZ-W-104007 SG10x50 rechts SLWS-1040  Seite 1041

SWZ-W-104010 SG10x50 links SLWS-1040  Seite 1041

Abmessungen [mm]

Bestellnummer Gewinde Drehrichtung aus SLW-Linearmodul

SWZ-W-208003 TR18x4 rechts SLW-2080  Seite 1038

SWZ-W-208004 TR18x4 links SLW-2080  Seite 1038

SWZ-W-208008 TR18x8P4 rechts SLW-2080  Seite 1038

SWZ-W-208009 TR18x8P4 links SLW-2080  Seite 1038

SWZ-W-208006 SG18x100 rechts SLWS-2080  Seite 1041

SWZ-W-208007 SG18x100 links SLWS-2080  Seite 1041

Abmessungen [mm]

Bestellnummer Gewinde Drehrichtung aus SLW-Linearmodul

SWZ-W-104006 TR14x3 rechts SLW-1660  Seite 1038

SWZ-W-166001 TR14x4 rechts SLW-1660  Seite 1038

SWZ-W-166003 TR14x4 links SLW-1660  Seite 1038
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