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Drehmo- Flansch Flansch
L L1 L2 L3 AuRenkegel Innenkegel Welle Pw Nabe Pn 1SO 4762 TA
mm [ mm | mm | mm D1 D2 N/mm? N/mm? Nm
12 255 10 185 225 22 25 190 80 3 M3x10 = 2.2  0.02
B >0 295 12 215 255 24 27 205 110 3 Max12 5 006
31 | 315 14 235 27.5 25 28 150 85 3 Md4x12 5  0.065
35 | 315 14 235 275 25 28 140 85 3 Md4x12 5 008
B 2 315 14 235 275 28 32 170 105 4 Mdx12 5 0.09
58 | 315 14 235 27.5 28 32 150 100 4 Md4x12 5  0.09
BRI 0 315 14 235 275 35 39 140 80 4 Max12 | 5 0.1
170 | 425 16 295 365 40 45 158 98 4 M6x18 17 0.21
BRI s0 425 16 295 365 40 45 148 98 4 Mext8 | 17 022
200 455 19 325 395 42 47 180 125 4 M6x18 17 022
B 200 455 19 325 395 42 47 180 125 4 Mext8 | 17 022
210 | 455 19 325 395 43 49 170 120 4 M6x18 17 025
BEX >0 455 19 325 395 44 50 160 15 4 Mex18 17 025
BEEN >0 525 26 395 465 48 54 115 80 4 Mext8 17 030
BEZE 35 525 26 395 465 50 56 146 102 6  Méexi8 17 035
410 | 525 26 | 395 465 50 56 140 102 6 M6x18 17 0.35
BEIEN 5 525 255 395 465 55 61 135 98 6  Méex18 17 045
510 | 525 25.5| 39.5( 465] 57 62 127 90 6  Méx18 17 045
BEIZE 05 525 255 395 465 59 65 146 108 8 | Méex18 | 17 045
790 | 585 315 455 525 62 69 105 80 8  Méx18 17 055
860 585 315 455 525 66 72 100 76 8  Méx18 17 | 0.0
BEEEN o0 585 315 455 525 69 75 96 72 8  Méx18 17 065
BT o0 585 315 455 525 71 78 90 70 8  Méx18 | 17 0.0
BN 0 79 45 625 71 80 86 110 85 8  M8x22 41 110
2000 79 45 625 71 81 87 105 80 8 M8x22 | 41 1.10
BEXXE 20 7 45 625 71 86 92 100 75 8 M8x22 41 125
2580 89 55 725 81 92 98 85 65 9 M8x22 | 41 150
2800 89 55 725 81 98 104 75 60 9 M8x22 = 41 160
3050 89 | 55 725 81 105 111 70 55 9 M8x22 | 41 1.90
5250 106.5 65  86.5 96.5 113 119 90 70 9 M10x25 = 83 @ 2.85
5600 106.5 65 86.5 96.5 119 126 80 65 9 M10x25 83  2.95
8000 106.5 65  86.5 96.5 125 131 100 80 12 | M10x25 83  3.30
8500 106.5 65  86.5 96.5 131 137 95 75 12 M10x25 83  3.60
9000 106.5 65  86.5 96.5 137 144 90 75 12 | M10x25 83  3.90
11000 | 106.5 65 @ 86.5 96.5 142 149 100 80 14 | M10x25 83  4.30
15000 106.5 65 86.5 965 147 154 120 95 18 M10x25 83 465
BEIEEZ 16000 140 90 114 128 172 180 80 65 12 M12x35 | 145 8.20
BEEESEN 7500 140 90 114 128 187 198 70 55 12 M12x35 145 10.50




