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剥线长度

剥线长度

8mm

天发货5
code

天发货5
code

2级AC公共端型

额定电流

额定电压

适合电线

15A 

AC220V

2.5mm2 Follwing/AWG13

输入部额定值/性能

输入侧对应

输出侧对应

交流电源输出侧

组件负载的每一个分支点
输入/输出侧对应

  ·订购前请确认负载类型和大小，选择

    使用合适方式进行控制

  注意事项

型号：PENTB106

PENTB106 PENSTB109

弹片式公共端子台

额定电流

额定电压

适合电线

10A 

DC24V

2.5mm2 Follwing/AWG13

输入部额定值/性能

  ·本端子台专为低压设计，请勿接入

    大于36V的电源

  注意事项

型号：PENSTB109

选型指南 选型指南
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输入侧对应

输出侧对应

开关电源输出侧

各种负载配件
输入/输出侧对应

  ·输入端L极和N极可连接2种电压

  ·端子台为双层栅栏式结构，更

    多接线点位；

  ·可快速安装于35mm的DIN导轨

  特点

  ·弹片端子接线更轻松稳定；

  ·一组电源输出；分为20组输出；

  ·小型化设计，配线整洁更加美观；

  ·可快速安装于35mm的DIN导轨

  特点
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