
Złącza wkręcane proste

Gwint wewnętrzny: Drobny gwint metryczny, stożkowy
Przyłączka wkręcana: DIN 3852-1 kształt C
Rodzaj uszczelnienia: na gwincie stożkowym
Materiał uszczelki: np. taśma uszczelniająca do gwintów PTFE

Przyłącze rurowe: 24° wg ISO 8434-1
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Nr zamówienia Oznaczenie

LL 4 M 6 x 1 keg PN 100 2 20 9 6 0,6 0701012000 24-SDS-LL4-M6T

LL 4 M 8 x 1 keg PN 100 3 20 10 6 0,6 0701002000 24-SDS-LL4-M8T 1)

LL 4 M 10 x 1 keg PN 100 3 20 11 6 0,8 0701022000 24-SDS-LL4-M10T

LL 5 M 8 x 1 keg PN 100 3,5 20 11 6 0,6 0701052000 24-SDS-LL5-M8T 1)

LL 6 M 6 x 1 keg PN 100 2,5 20 11 6 0,6 0701982000 24-SDS-LL6-M6T

LL 6 M 8 x 1 keg PN 100 4,5 20 11 6 0,6 0701112000 24-SDS-LL6-M8T

LL 6 M 10 x 1 keg PN 100 4,5 20 11 6 0,8 0701102000 24-SDS-LL6-M10T 1)

LL 8 M 10 x 1 keg PN 100 6 22 12 6 1,0 0701152000 24-SDS-LL8-M10T 1)

 
L 6 M 10 x 1 keg PN 315 4 22 14 6 1,3 0702002000 24-SDS-L6-M10T 1)

L 8 M 10 x 1 keg PN 315 4 23 17 6 2,0 0702072000 24-SDS-L8-M10T

L 8 M 12 x 1,5 keg PN 315 6 27 17 9 2,1 0702052000 24-SDS-L8-M12T 1)

L 10 M 14 x 1,5 keg PN 315 7 28 17 9 2,5 0702102000 24-SDS-L10-M14T 1)

L 12 M 16 x 1,5 keg PN 315 9 29 19 9 3,2 0702152000 24-SDS-L12-M16T 1)

L 15 M 18 x 1,5 keg PN 315 11 30 24 9 4,7 0702202000 24-SDS-L15-M18T 1)

L 18 M 22 x 1,5 keg PN 315 14 33 27 11 6,8 0702252000 24-SDS-L18-M22T 1)

L 18 M 24 x 1,5 keg PN 315 15 35 27 13 7,7 0702262000 24-SDS-L18-M24T
 
S 6 M 12 x 1,5 keg PB 630 4 30 17 9 2,8 0702502000 24-SDS-S6-M12T 1)

S 8 M 14 x 1,5 keg PB 630 5 32 17 9 3,7 0702552000 24-SDS-S8-M14T 1)

S 10 M 16 x 1,5 keg PB 630 7 32 19 9 4,3 0702602000 24-SDS-S10-M16T 1)

S 12 M 18 x 1,5 keg PB 630 8 34 22 9 6,0 0702652000 24-SDS-S12-M18T 1)

S 14 M 20 x 1,5 keg PB 630 101 38 27 11 8,7 0702702000 24-SDS-S14-M20T 1)

S 16 M 22 x 1,5 keg PB 400 12 38 27 11 9,0 0702752000 24-SDS-S16-M22T 1)

 1) Rozmiary standardowe Przyłączki wkręcane wg DIN 3852-1
Kształt C są dopuszczone do
stosowania w obszarze zaopatrzenia
w gaz wg DIN 3387-1.

Ciśnienie robocze PB 630 obowiązuje
tylko wtedy, kiedy otwory gwintowane
mają gwint stożkowy.

Przykład ozn. por.:
GE06LMkegX
DIN 2353-AL6-St
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